Produkte fiir Pfannendrehtiirme
in StranggiefBanlagen

Bild 1 - Pfannendrehturm

Mit dem CoCaB-Programm

(Continuous Caster Bearings) bietet die
Schaeffler Gruppe Lagerlésungen an,
die genau den Anforderungen

der Stranggussanlagen entsprechen.

Am Pfannendrehturm, dem Anfang

der Stranggussanlage, stehen fiir

die Tragarmanlenkungen wartungsfreie

Gelenklager zur Verfligung mit den

Trockengleitstoff-Auskleidungen, Bild 1:
ELcoGLIDE® (PTFE-Gewebe) und

GFK (Kunststoff mit Glasfasern und
PTFE).

Die Lager:
sind wartungsfrei
sind hochbelastbar
nehmen StoBe auf
benotigen nur einen kleinen Bauraum

eignen sich fiir oszillierende
Bewegungen

benotigen keinen Wartungsaufwand
sind wiederaufbereitbar

haben eine sehr lange Gebrauchs-
dauer.

Diese Lager werden seit 1975 weltweit
mit Erfolg in Pfannendrehtiirmen ver-
baut. Je nach Turmgrofle mit Leistungen
von 150 t/h bis 500 t/h kommen Lager
im Nenngrofienbereich von 180 mm bis
600 mm zum Einsatz.
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Beispiel einer Gelenklager-Auslegung
fuir eine Pfannendrehturmgréfie
mit einer Leistung von 160 t/h, Bild 2.

Einsatzparameter

Die Gelenklager arbeiten unter
folgenden Einsatzbedingungen:

Temperatur t 100°C-120°C
Schwenkwinkel B 18°
Schwenkfrequenz f 4 [h
Lastrichtung einseitig

Betriebsstunden/Tag 20 h
Arbeitstage/Jahr 200 Tage

Gelenklagerungen
fiir Pfannendrehturm

Bei diesem Giepfannen-Drehturm
werden pro Turm folgende Gelenklager
eingesetzt, Bild 3:

(@) 8XGE180 UK-2RS
@ 4XGE220 UK-2RS
(3 8XGE180 UK-2RS

Mit diesen gewdhlten LagergréfRen
ergeben sich in der Lebensdauer-
berechnung Laufzeiten von 60 Jahren
bis 100 Jahren.

Bild 2 - Gelenklager-Anordnung nach Kundennorm
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Bild 3 - Gelenklager GE fiir GieRpfannen-Drehturm
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