Schaeffler Walzlagerfett

Arcanol MOTION2

SCHAEFFLER

Anwendungen: Walzlagerfett fur oszillierenden Betrieb, insbesondere bei kleinen Schwenkwinkeln,
maRige bis hohe Belastung, niedrige Anlauftemperaturen, Drehverbindungen in

Windkraftanlagen

Merkmale Wert Einheit Priifung nach
Gebrauchs-Temperaturbereich: -40 bis 130 °C DIN 51825/
Schaeffler Spec.

Dauergrenztemperatur: 75 °C

Dichte: 0,91 kg/dm3

Erfillte Spezifikation:

Verdicker: Lithium

Grunddltyp: synth. Ol

Grundol-Viskositat bei 40 °C: 50 mm?/s DIN 51562 -1
bei 100 °C: 8 mm?/s DIN 51562 - 1

Walkpenetration: 265-295 0,1 mm DIN ISO 2137

NLGI-Klasse: 2 DIN ISO 2137

Tropfpunkt: > 180 °C DIN 51818

Verhalten gegeniiber Wasser: 1-90 Bew.-Stufe DIN 51807 -1

Korrosionsschutz (Emcor): < 0/1 Korr.-Grad DIN 51802

bei 0,5% NaCl: Korr.-Grad
Kupferkorrosion nach 24 h/100 °C: <1 Korr.-Grad DIN 51811
Einsatzbereich: Einheit Kugellager andere
Zylinderrollenlager Rollenlager*)
Drehzahlgrenze n*dm mm/min 500.000

*) nicht fur Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlagel

Diese Kopie wird bei Anderungen nicht beriicksichtigt.

r

Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse bei Drucklegung und beziehen sich auf das jeweilige Priifverfahren.
Eigenschaftszusicherungen oder Gewahrleistungen werden nur nach Kenntnis der konkreten Einsatzfille und Einsatz-bedingungen und

durch ausdrickliche Erklarung unsererseits tbernommen.
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